
WOLFSPEED WOLFPACK™ 
碳化硅功率模块

Wolfspeed 最新的功率模块支持不同功率等级的多种配

置，适用领域包括电动汽车快速充电、工业电源、不间断电

源、感应加热和焊接、工业电机驱动器、电源、太阳能和可

再生能源以及电网基础设施应用。

优势 应用特性

功率密度业界领先，效率非常出色

平台 RDS(ON) (mΩ)
@25°C 产品 SKU 描述 阻断电压 (V) 标称电流 (A)

G 平台 
标准 56.7mm

6 CAB006M12GM3 半桥，Al2O3 基板 1200 200
8 CAB008M12GM3 半桥，Al2O3 基板 1200 146 

F 平台 
标准 33.8mm

11 CAB011M12FM3 半桥，Al2O3 基板 1200 105 
16 CAB016M12FM3 半桥，Al2O3 基板 1200 78 
21 CCB021M12FM3 六管集成，Al2O3 基板 1200 51
32 CCB032M12FM3 六管集成，Al2O3 基板 1200 40
21 CBB021M12FM3 全桥，Al2O3 基板 1200 50
32 CBB032M12FM3 全桥，Al2O3 基板 1200 39

最大化提升功率密度
简化布局和装配

系统可扩展性和可靠性
简化散热系统，减小系统尺寸

电动汽车快速充电
DC/DC 转换器 

不间断电源
工业电源

感应加热和焊接
工业电机驱动器

太阳能
风能

可再生能源与储能

前沿碳化硅 MOSFET 技术， 
采用行业标准外形尺寸

市场上领先的额定电流拓扑
内置负温度系数热敏电阻

压接式连接

产品组合

FM3GM3
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Wolfspeed WolfPACK 参考设计：60kW 双向充电机

•	 三级电源双向架构专注于简化控制，同时使用交错并联、谐振
转换和零电压开关/零电流开关 (ZVS/ZCS) 保持高系统效率

•	 交错并联前端可实现高开关频率 (100 kHz)，减小滤波器尺寸

•	 隔离式串联谐振转换器可简化控制，并在整个工作范围内实
现全 ZVS/ZCS。消除开关损耗，可实现超过 98% 的效率，且
控制非常简单

•	 交错并联双向升/降压变换器采用临界导通模式 (BCM)，可消
除导通损耗和反向恢复损耗，从而在 100 kHz 开关频率时实
现超过 99% 的效率，最大限度减小电感和电容的尺寸
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Wolfspeed 开发出了碳化硅 MOSFET
超过 35 年的碳化硅功率半导体开发经验，总计现场使用时长超过七万亿小时

Wolfspeed 针对未来进行大规模投资
在碳化硅技术领域的市场份额名列前茅，拥有全球首座、最大且唯一的 200mm  
碳化硅制造工厂 

超过 17 年的二极管和 MOSFET 制造经验
拥有数以千计的客户采用了数以百万计的 MOSFET、二极管和模块产品

专注研发和客户支持
所有资源都集中在开发碳化硅产能、器件、封装并提供出色的应用支持上

我们提供碳化硅专业解决方案
 
»  碳化硅功率器件

»  碳化硅专精技术 - 我们深耕于此

»  应用参考设计 

»  系统专家工程支持

»  在线仿真平台

为什么选择 Wolfspeed 的碳化硅产品？

如需了解更多信息，敬请访问我们的网站 WOLFSPEED.COM
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