
WOLFSPEED WOLFPACK™ GM3 碳化硅
功率模块（氮化铝基板）

氮化铝 (AlN) 可产生较大的性能影响，且增加的成本相对较低。其导热性比氧化

铝高 7 倍，影响显而易见：显著降低热阻和给定损耗条件下的结温，提高给定损

耗条件下的功率循环寿命，实现更高的碳化硅性能利用率。

优势 应用特性

功率密度业界领先，效率非常出色

如需了解更多信息，敬请访问我们的网站 WOLFSPEED.COM
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Rth 降低 

50% 
以上

平台 RDS(on) @25°C 产品 SKU 描述 阻断电压
G 平台标准 56.7mm 6 mΩ CAB006A12GM3 半桥，AlN 基板 1200 V
G 平台标准 56.7mm 8 mΩ CAB008A12GM3 半桥，AlN 基板 1200 V

降低热阻 50% 以上
最大化提升功率密度

简化布局和装配
系统可扩展性和可靠性

简化散热系统，减小系统尺寸

电动汽车充电机
太阳能 

高效转换器/逆变器
电机和牵引驱动器

智能电网/并网 
分布式发电装置

高性能氮化铝 (AlN) 基板
前沿碳化硅 MOSFET 技术， 

采用行业标准外形尺寸
市场上领先的额定电流拓扑

内置负温度系数热敏电阻
压接式连接

产品组合
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